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전신 플라스틱 로타미터

FL-86 시리즈

U NIST 캘리브레이션 구입 가능

U  설치 및 유지를 간소화하는  
결합식 연결부

U  내화학성 및 내파열성 계측 튜브 
U  투명함, 분리 가능한 직독식 눈금  

(GPM 물)

U 수직 직렬 연결

사 양
용량: 0.5–100 GPM 물 (부유물 PTFE)

계측용 튜브 재료: 폴리설폰

정확도/반복성:  
전체 눈금의 ±6%/±1%  
눈금 길이: 127 mm (5")

부유물: PTFE

피팅: PVDF

오링: FKM (과불화탄성체 옵션)

안내 로드: 폴리설폰

사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
5-포인트 NIST 캘리브레이션 인증서의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 접미사 “-NIST 5PT”나 10-포인트 
캘리브레이션을 나타내는 접미사 “-NIST 10PT”을 추가하세요.
주문 예: FL-86C, 범위가 0.5–5 GPM인 로터미터, 3/4 FNPT 연결. FL-86A, 범위가 0.1–1 GPM인 로터미터,  
1/2 FNPT 연결. 

AR  

FL-86B, 그림은 실제 
크기보다 작습니다.
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주의: 폴리설폰은 
직사광선이나 다른 

유의미한 자외선 원천에서 
이용하지 않아야 합니다.

표준

주문하기
 
모델 번호

물 유량 
범위 GPM

연결 크기 
(FNPT)

        크기: mm (인치) 
            A                          B

FL-86A 0.1 - 1 1⁄2 254 (10) 35 (1.4)

FL-86B 0.2 - 2.4 3⁄4 254 (10) 44 (1.8)

FL-86C 0.5 - 5 3⁄4 254 (10) 44 (1.8)

FL-86D 1 - 10 1 305 (12) 57 (2.3)

FL-86E 2 - 20 1 305 (12) 57 (2.3)

FL-86H 6 - 60 2 406 (16) 98 (3.9)

FL-86J 10 - 100 2 406 (16) 98 (3.9)

FL-86: 압력/온도 곡선
플라스틱 피팅이 있는 계측기
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