
U	psi	및	bar가	기본인	이중	
눈금

U	경제적인	가격
U	최대	눈금	정확도	2.5%
U	지름	38,	50,	63	mm	
(11⁄2,	2,	21⁄2")

U	뒷면	중심	또는	하단	설치	
피팅

오메가 PGUF 시리즈 액체 충전 범용 

게이지는 펌프, 압축기, 유압장치, 

공작기계, 석유화학공정 장비에 널리 

사용되도록 설계되었습니다. 충격과 

진동이 심한 곳에서는, 현장에서 PGUF

에 액체를 채워 게이지 바늘 이동을 줄일 

수 있습니다. 

PGUF 시리즈 액체 충전 게이지는  

0 – 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 

300/21, 600/42, 1000/70의 범위 

(psi/bar)로 제공됩니다 [63 mm (21⁄2") 
게이지도 2000/140 및 3000/210으로 

구할 수 있습니다].  

정격 정확도는 폭의 ±2.5%입니다. 

게이지에는 내식성 304 SS 케이스와 

고리, 내구성 있는 폴리카보네이트 

윈도우가 있습니다. 인청동 부르동 

관에는 기본적으로 황동 가동부, 소켓, 

NPT 연결이 있습니다. PGUF 게이지는 

38 mm (11⁄2"), 50 mm (2"), 63 mm 

(21⁄2") 설계 및 뒷면 중앙이나 하단 설치 

NPT 연결 사양으로 구할 수 있습니다.

PGUF-20L-100PSI/7BAR,		
하단	설치	게이지,		
그림은	실제	크기와	같습니다.
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PGUF	시리즈
크기표는	다음	

페이지에	있습니다.

G-1

저비용 액체 충전  
범용 게이지

PGUF	시리즈

PGUF-25B-100PSI/7BAR,		
뒷면	중심	설치	게이지,		
그림은	실제	크기와		
같습니다.
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사	양
범위: 30 psi/2 bar – 1000 psi/70 bar  
[2000 psi/140 bar – 3000 psi/200 bar  
범위는 63 mm (21/2") 모델에만 있음] 

정확도: ±2.5%

부르동	관: 인청동

윈도우: 폴리카보네이트

다이얼: 갈바륨 흰색 배경에 파란색과 검은색 표시

바늘: 갈바륨 검은색 마감

가동부: 황동

케이스	및	고리: 304 스테인리스 스틸

연결: 1⁄4 Mnpt [38 mm (11⁄2") 다이얼에 있는  
1⁄8 Mnpt]

밀봉: 부나-N

눈금: 이중 눈금 psi/bar

호환성	충전	액체: 글리세린, 실리콘유, 광물유

To Order (Specify Model Number)

PGUF-20B-60PSI/4BAR,	
그림은	실제	크기보다	약간	
큽니다.

PGUF-25B-100PSI/7BAR,		
그림은	실제	크기보다		

약간	큽니다.

PGUF	시리즈	게이지	주문	방법

크기:	mm	(인치)

 다이얼	크기 A B1 B2 C1 C2 D E1 E2 F1 F2

  38 (11⁄2)  45.5 26.7 — 20.9 — 14.5 8.6 — 19.6 — 
 (CBM† only) (1.79) (1.05) — (0.82) — (0.57) (0.34) — (0.77) —
  50  59.2 28.4 29.0 26.7 10.2 14.5 6.1 7.4 19.4 20.1 
 (2) (2.33) (1.12) (1.14) (1.05) (0.40) (0.57) (0.24) (0.29) (0.76) (0.79)
  63  70.1 33.8 33.8 32.3 11.2 14.5 11.7 7.6 25.4 20.8 
 (21⁄2) (2.76) (1.33) (1.33) (1.27) (0.44) (0.57) (0.46) (0.30) (1.00) (0.82)
† 뒷면 중심 설치

	 기본	범위

			범위	코드		 외부	눈금	(PSI)	 내부	눈금	(BAR)

 30PSI/2BAR  0~ 30 0~ 2
 60PSI/4BAR 0~ 60 0~ 4
 100PSI/7BAR 0~ 100 0~ 7
 160PSI/11BAR 0~ 160 0~ 11
 300PSI/21BAR 0~ 300 0~ 21
 600PSI/42BAR 0~ 600 0~ 42
 1000PSI/70BAR 0~ 1000 0~ 70
 2000PSI/140BAR** 0~ 2000 0~ 140
 3000PSI/210BAR** 0~ 3000 0~ 210

** 63 mm (21⁄2") 게이지만.

[*] 위의 기본 범위표에서 범위 코드를 선택하세요.
주문	예:	PGUF-20L-60PSI/4BAR, 하단 피팅이 있고 눈금이 0 – 60 psi 및 0 – 4 bar인 50 mm (2") 게이지
PGUF-20B-60PSI/4BAR, 뒷면 피팅이 있고 눈금이 0 – 60 psi 및 0 – 4 bar인 50 mm (2") 게이지

주문하기
다이얼	크기	mm	(인치) 모델	번호 연결

38 (11⁄2) PGUF-15B-[*] 1⁄8" 뒷면

50 (2) PGUF-20L-[*] 1⁄4" 하단

50 (2) PGUF-20B-[*] 1⁄4" 뒷면

63 (21⁄2) PGUF-25L-[*] 1⁄4" 하단

63 (21⁄2) PGUF-25B-[*] 1⁄4" 뒷면


