
표면 온도 측정 프로브

모델 번호 88011(*)
지름이 13/16”인 파이프의 표면을 
측정하도록 설계되었고, 최고 표면 
온도는 250°C (480°F)입니다. 
프로브는 설계상 고온에 장기간 노출할 
수 없습니다.

교체 부품 모델 번호: 88011(*)-RE

모델 번호 88105(*)
88102와 유사하고, 감지 부품이 
손잡이와 평행한 방향으로 
위치하고있습니다. 최대 표면 온도는 
250°C (480°F)입니다.

교체 부품 모델 번호: 88105(*)-RE

모델 번호 88012(*)
작은 표면을 측정하는데 알맞습니다. 프로브는 
표면 지름이 1/4”이고 최대 표면 온도가 
480°C (900°F)입니다. 
비고: 크기가 작아서 마이크로 센서 부품을 교체할 수 없습니다. 

* 써모커플 타입을 지정하세요:
K: CHROMEGATM-ALOMEGATM 
E: CHROMEGATM-콘스탄탄

연필형 직각 표면 프로브로 정지된 표면에 가장 적합합니다. 감지 
부품은 손잡이와 수직이고, 최대 표면 온도는 250°C (480°F)
입니다.
교체 부품 모델 번호: 88102(*)-RE

모델 번호 88102(*)

제품 크기는 kr.omega.com을 참고하세요.

SMPW 소형 커넥터

TAS 부속품 및 커넥터 

SMP, SMPW 수형 커넥터 및 

TAS 어댑터는 별매품입니다.  

TAS 어댑터

Unique Surface Probes  / 88000_ROUNDFACE 시리즈

이 시리즈의 모든 프로브는 표준 등급입니다
(Standard Limits of Error).
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모델 번호 88103(*)
헤드가 좁아서 프로브측 좁은 틈을 측정하는데 알맞
습니다. 최대 표면 온도는 480°C (900°F)입니다. 

교체 부품 모델 번호: 88103(*)-RE

모델 번호 88003(*)
돌이나 쇠, 강철 같은 재료의 표면을 
측정하는 용도입니다. 금속 
측면 보호대로 부품을 보호합니다. 
최대 표면 온도는 480°C (900°F)
입니다.
교체 부품 모델 번호: 88003(*)-RE

모델 번호 88001(*)
정지된 표면을 측정하는 표준 
프로브입니다. 주형, 판, 벽, 
유리제품 등에 적합합니다. 최대 
표면 온도는 480°C (900°F)입니다.

교체 부품 모델 번호: 88001(*)-RE

모델 번호 88002(*)
판, 벽, 주형, 금형, 기타 정지된 표면의 
온도를 측정하는데 알맞습니다. PFA 
보호대 2개로 열전대를 보호합니다. 
최대 표면 온도는 250°C (480°F)
입니다. 탐침은 설계상 고온에 장기간 
노출할 수 없습니다.

교체 부품 모델 번호: 88002(*)-RE

* 지정하세요: K – K타입 써모커플
E – E 타입 써모커플

주문 예: K타입 써모커플이 있는 88007K 탐침

K: CHROMEGATM-ALOMEGATM

E: CHROMEGATM-콘스탄탄

제품 크기는 kr.omega.com을 참고하세요.

TAS 어댑터

그림의 모델은 모두 

실제 크기보다 

작습니다.

2

TAS 부속품 및 커넥터 

SMP, SMPW 수형 커넥터 및 

TAS 어댑터는 별매품입니다.  

모델 번호 88101(*)
정지된 표면 온도를 측정하는 용
도이고,    헤드가 직각이어서 표
면 내부에 접근하기 어려운 경우
에 사용합니다. 최대 표면 온도는 
480°C (900°F)입니다.

교체 부품 모델 번호: 88101(*)-RE

kr.omega.com/88000_ROUNDFACE
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88002/3.ill

25.4
(1)

88002  8800332.5 
19/32

149.2 
(5 7/8)

12.5 (1/2)

88006.ill

12.5
(1/2)

88006

19
(3/4)

100.8
(3 31/32)

12.5 (1/2)

88008.ill

88008
19.8 

(25/32)

4.0 (5/32")
tube dia.4.5

(3/16)

3.0
(1/8)

25.4
(1) 19 (3/4) 12.5 (1/2)

226.3 (8 29/32)
88.9 (3 1/2) 137.2 (5 13/32)

88010.ill

88010

12.5 (1/2)

19
(3/4)

4.5 (3/8)
19 (3/4)

12.5 (1/2)

438 (17 1/4)
305 (12)

88011.ill

88011
24.6 (31/32)

13.5
(17/32)

9.5
(3/8)

19.8 (25/32)

12.5 (1/2)

187.3 (7 3/8)
50.0

(1 31/32)
137.2 (5 13/32)

88012.ill

88012

19 (3/4)6.4 (1/4)

19.8 (25/32)

12.5 (1/2)

226 (8 29/32)
89 

(3 1/2)
137.2 

(5 13/32)

88101.ill

88101

141.3 (5 9/16)

42.1
(121/32)

19.8 (25/32)

12.5 (1/2)

6.4 (1/4)

25.4 (1)

88102.ill

88102

 149 (57/8)
22.2 (7/8)

12.5 (1/2)
17.5 (11/16)

12.5 (1/2)

 14.3 (9/16)

30 (1 3/16)

88104.ill

8810419.8
(25/32)

4.0 (5/32")
tube dia.

4.5
(3/16)

3 (1/8)

25 (1) 19 (3/4) 12.5 (1/2)

254 (10)
116.7

4 19/32 137.3 (5 13/32)

88105.ill

88105

 149 (57/8)22.2
(7/8)

12.5 (1/2)
17.5 (11/16)

12.5 (1/2)

 14.3 (9/16)

30.2
(1 3/16)

88106.ill

88106

19
(3/4)

12.5 (1/2)

1.5
(1/16)

12.5 (1/2)

134 (5 9/32)

65.8
(2 19/32) 9.5 (3/8)

102 (4)
237.3 (9 11/32)

19
(3/4)

12.5 (1/2)

1.5
(1/16)

12.5 (1/2)

134 (5 9/32)

65.9
(2 19/32)

9.5 (3/8)

203.2
(8)

288 (13 11/32)

88107.ill

88107

88001.ill

25.4
(1)

8800127.0 
(11/16)

6.4 (1/4)
12.7 (1/2)

152.4 (6)

88026.ill

88026

149.2 
(5 7/8)

222 (7/8)

12.5 (1/2)

19
(3/4) 12.5 (1/2)

14.2 (9/16)

31.8
(1 1/4)

88007.ill

12.5 (1/2)

88007

19.8 
(25/32)

102 (4)

12.5 (1/2)

88103.ill

8810324.6 (31/32)

19.8
(25/32) 6

(1/4)

19.8
(25/32)

12.5 (1/2)

201.6 (7 15/16)
64.3

(2 17/32)
8.73
(1 1/32)

137.3 (5 13/32)

88016.ill

88016

 149.2 (57/8)
22.2 (7/8)

12.5 (1/2)
19 (3/4)

12.5 (1/2)

 14.3 (9/16)

31.7
(1 1/4)

Dimensions: mm (in)

88103

표면 온도 측증 프로브  88000
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88221.ill

98221 Swivel
88221

12.5 (1/2)

60
.3

(2
 3

/8
)

34.9
1 3/8

 158.8 (6 1/4)
1 1/4
(31.8)

88306.ill

88306
12.5 (1/2)19 (3/4)

19 (3/4)

3.2 (1/8)

250 (9 27/32)

104 (4 3/32)

88222.ill

88222

12.5 (1/2)

7.1 (9/32)11.9
(15/32)

187.3 (7 3/8)
60.3

(2 3/8)
31.8

(1 1/4)

34.9 (1 3/8)

88201.ill

98201 Swivel
88201

 152 (6)
65

.9
 

(2
1 

9/
32

)
33.3 (1 5/16)

44.5 
(1 3/4)

25
(1)

12.5 (1/2)

15.9 (5/8)

88226.ill

98226 Swivel
88226

12.5 (1/2)

60
.3

(2
 3

/8
)

162 (6 3/8)
34.9 (1 3/8)

34.9
(1 3/8)

88202.ill

98202 Swivel
88202

 165 (61/2)

66
.7

 (
2 

5/
8)

36.5 (1 7/16)

55.6
(2 3/16)

25.4
(1)

12.5 (1/2)
31.8 (1 1/4)

88227.ill

98227 Swivel
88227

12.5 (1/2)

25.4
(1)

34.9
(1 3/8)

 159.5 (6 9/32)
32.5

(1 9/32)

88220.ill

98220 Swivel
88220

12.5 (1/2)

60
.3

(2
 3

/8
)

 162 (6 3/8)
34.9 (1 3/8)

34.9
(1 3/8)

88305.ill

88305
12.5 (1/2)19 (3/40)

19 (3/4)

4.8 (3/16)

450.9 (17 3/4)

304.8 (12)

88307.ill

88307
12.5 (1/2)19 (3/4)

19 (3/4)

31.2 (1/8)

450.9 (17 3/4)

304.8 (12)

28.6
(1 1/8)

88223.ill

88223

12.5 (1/2)

12.5 (1/2)9.5 (3/8)

60.3
(2 3/8)

 161.9 (6 3/8)
34.9

(1 3/8)

31.8
(1 1/4)

88308.ill

88308

12.5 (1/2)

19.8 (25/32)

1.6 (1/16)
19 (3/4)

181.7 (7 5/32)

137.3 (5 13/32)44.5
(1 3/4)

88108.ill

88108

19
(3/4)

12.5 (1/2)

1.5
(1/16)

12.5 (1/2)

13.7 (5 9/32)

65.9
(2 19/32) 9.5 (3/8)

305 (12)
45 (17 11/32)

88225.ill

98225 Swivel
88225

12.5 (1/2)

60
.3

(2
 3

/8
)

 161.9 (6 3/8)
34.9 (1 3/8)

34.9
(1 3/8)

88203.ill

98203 Swivel
88203

12.5 (1/2)

15.9 (5/8)

46
(1 13/16)

34.9
(1 3/8)

25
(1)

 162 (6 3/8)
34.1 
(1 11/32)

88301.ill

8830112.5 (1/2)19
(3/4)

19 (3/4)

3 to 4.5
(1/8 to 3/16)

28.6
(1 1/8)

222.3 (8 3/4)

76.2 (3)

88224.ill

88224

12.5 (1/2)

15.9
(5/8)

12.5 (1/2)

60.3
(2 3/8)

162 (63/8)
34.9 (1 3/8)

34.9
(1 3/8)

88308

치수: mm (in)

표면 온도 측증 프로브  88000/98000
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89 
(31⁄2)

Ø19 (3⁄4)

Ø5 (3⁄16)

Ø6 (1⁄4)

Ø5 (3⁄16)

Ø19 (3⁄4)

Ø12.7  (1⁄2)

Ø12.7 (1⁄2)

Ø12.7 (1⁄2)

248 (93⁄4)

Ø6 (1⁄4)
Ø5 (3⁄16)

2 (1⁄16)

2 (1⁄16)

0.8 (1⁄32)

0.8 (1⁄32)

Ø5 (3⁄16)

27 
(11⁄16)

27 
(11⁄16)

27 
(11⁄16)

387 
(151⁄4)

38 (11⁄2)

205 
(81⁄16)

117 
(45⁄8)

117 
(45⁄8)

127 
(5)

305 (12) expands 
to 1.5 m (5')

305 (12) expands 
to 1.5 m (5')

305 (12) expands 
to 1.5 m (5')

1.5 (0.06) Max. Element Deflection

76 
(3)

73 
(27⁄8)

76 
(3)

76 
(3)

3.2  
(1⁄8)

치수: mm (inches)

Model 88009

Model 88014

Model 88013

kr.omega.com/88000_ROUNDFACE
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