
 주문하려면 omega.com/hh147u에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요
 모델 번호 설명

 HH147U 4채널 데이터 로거 써모미터

 SPHT-K-6 150 mm (6”) K형 표면 프로브

 HH147U-RS232CABLE RS232 케이블 선택 가능

 HH147U-USB 예비 USB 케이블

 SC-TT-K-30-36 초소형 커넥터와 도선 스풀 상자가 있는          
  1 m (40”) K형 절연 비드 도선                   
  써모미터

USB 인터페이스가 있는 
4채널, 소형 데이터 로거 써모미터

L-22

L

U 4백릿 디스플레이 

U  분해능 0.1°C/0.1°F, 1°C/1°F

U  기능: °C/°F/K, 최대, 최소, 평균, 
유지, 상대, 한계, 높음/낮음, 유형, 
셈, 시간, 시계, 채널, T1-T2, 
T3-T4, 백라이트, RS232, 기억, 
호출l

U  NIST-추적 가능 캘리브레이션 
인증서 (포인트 없음)

U  자동 꺼짐, 배터리 없음 표시

U  윈도우 소프트웨어를 통한 USB 
인터페이스 (RS232 케이블 옵션 
이용 가능)

U  10,000개 데이터 로거

U  메모리 데이터를 빠르게 읽는데 
적합 (50페이지/초)

U  지속적인 달력 기능

U  CE-마크 승인(ITS-90 준수)

U 배터리 수명: 550 시간

OMEGA® HH147U는 4개의 표준 소형 
커넥터 입력이 있고 튼튼하며 사용이 쉬운 
온도계입니다.

이 제품은 7개의 다른 써모커플 유형을 
허용하고 4개의 입력을 동시에 표시합니다. 
그리고 입력 4개의 개별 판독 값뿐 아니라 
T3-T4의 차별적 온도 측정 판독 값도 
제공합니다. 다른 특징에는 배터리 없음 
표시기능, 달력기능, 자동 꺼짐 기능이 있습니다.

사양
써모커플 범위:
 K형: -100 ~ 1300°C 
 (-148 ~ 2372°F)
 J형: -100 ~ 1000°C 
 (-148 ~ 1832°F)
 E형: -50 ~ 800°C (-58 ~ 1472°F)

HH147U

 T형: -100 ~ 400°C (-148 ~ 752°F)
 R/S형: 0 ~ 1700°C (32 ~ 3092°F)
 N형: -100 ~ 1300°C 
 (-148 ~ 2372°F)
정밀도  
(주위 18 - 28°C):
 K/J/E/T형: 
 ±(0.1% rdg + 0.7°C) -100 ~ 1300°C 
 ±(0.1%  rdg + 1.4°F) -148 ~ 2372°F
 R/S형: 
 ±(0.1% rdg + 2°C) 0 ~ 1700°C 
 ±(0.1% rdg + 4°F) 32 ~ 3092°F
 N형: 
 ±(0.1% rdg + 1.5°C) -100 ~ 1300°C 
 ±(0.1% rdg + 3°F) -148 ~ 2372°F
작동 온도 및 습도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 0 ~ 
80% RH 
보관 온도 및 습도:  
-20 ~ 60°C (-4 to 140°F), 0 ~ 80% RH
전력 요건:  

비드 도선 K형 써모미터 (채널 당 1) 4개, 러버 부츠, “AAA” 배터리 4개, USB 케이블, NIST 인증서 (포인트 없음), 사용자 

설명서가 함께 제공됩니다.

주문 예: HH147U, 데이터 로거 써모미터 및 SPHT-K-6, K형 일반용 표면 프로브. OCW-3,  OMEGACARESM 는 표준 1년 

보증을 총 4년으로 연장합니다.

이들 모델은 초소형 커넥터와 도선 스풀 상자 (채널 

당 1)가 있는 무료 1 m (40”) K형 절연 비드 도선 

써모커플를 포함합니다. 예비로 주문하세요!  

모델 번호 SC-TT-K-30-36.

무료 써모커플 포함!

“AAA” 배터리 4개 (포함)
써모커플 입력 시 입력 보호: 최대 4 Vac/Vdc
크기 (홀스터 제외): 
164 H x 76 W x 32 mm D 
(6.4 x 3 x 1.25")
무게: 약 270 g (9.5 oz)

표준
포인트 없음

RS232 선택 가능

이 페이지에 있는 모델의 경우 

OMEGACARESM 연장 보증 

프로그램을 이용할 수 있습니다. 자세한 

사항은 주문시 문의하세요.
연장 보증
 프로그램

SM

그림은 SPHT-K-6, 6” K형 

표면 프로브이 있는 HH147U

입니다.

Four-Channel, Handheld Data Logger Thermometer
With USB Interface


